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クリーン洗浄・クリーン梱包➡ P.1640 ねじカット➡ P.1644 ゆるみ止め➡ P.1645 レーザ刻印➡ P.1656

Post for Extension Spring

SPOS ばねポスト
SUS ステンレス

お問い合わせください 対応可・別料金 対応可・別料金 対応不可
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SPOS-B

SPOS-A SPOS-B

 ● 引張コイルばね用の支柱。
 ● 穴タイプと溝タイプがあります。◀3  
SPOS-A  穴タイプ
SPOS-B  溝タイプ

[ SPOS-B ] 溝タイプ

品番
M(並目)

L◀2  L1 D D1 F h T 質量（g）
ねじの呼び◀1  ピッチ

SPOS-M3-15-B M3 0.5 15 10  3 1.8 3 1 1.2  0.8

SPOS-M3-20-B M3 0.5 20 10  3 1.8 3 1 1.2  1.1

SPOS-M3-25-B M3 0.5 25 10  3 1.8 3 1 1.2  1.4

SPOS-M3-30-B M3 0.5 30 10  3 1.8 3 1 1.2  1.6

SPOS-M3-35-B M3 0.5 35 10  3 1.8 3 1 1.2  1.9

SPOS-M4-15-B M4 0.7 15 10  4 2 3 1.2 1.2  1.5

SPOS-M4-20-B M4 0.7 20 10  4 2 3 1.2 1.2  1.8

SPOS-M4-25-B M4 0.7 25 10  4 2 3 1.2 1.2  2.1

SPOS-M4-30-B M4 0.7 30 10  4 2 3 1.2 1.2  2.4

SPOS-M4-35-B M4 0.7 35 10  4 2 3 1.2 1.2  2.7

SPOS-M4-40-B M4 0.7 40 10  4 2 3 1.2 1.2  3

SPOS-M5-15-B M5 0.8 15  8  5 3 4 2 1.2  3

SPOS-M5-20-B M5 0.8 20 10  5 3 4 2 1.2  3.5

SPOS-M5-25-B M5 0.8 25 10  5 3 4 2 1.2  3.8

SPOS-M5-30-B M5 0.8 30 10  5 3 4 2 1.2  4

SPOS-M5-35-B M5 0.8 35 10  5 3 4 2 1.2  4.3

SPOS-M5-40-B M5 0.8 40 10  5 3 4 2 1.2  4.5

SPOS-M6-15-B M6 1 15  7  6 3.6 4 3 1.2  3.2

SPOS-M6-20-B M6 1 20 12  6 3.6 4 3 1.2  5

SPOS-M6-25-B M6 1 25 16  6 3.6 4 3 1.2  6.8

SPOS-M6-30-B M6 1 30 16  6 3.6 4 3 1.2  7

SPOS-M6-35-B M6 1 35 16  6 3.6 4 3 1.2  7.1

SPOS-M6-40-B M6 1 40 16  6 3.6 4 3 1.2  7.3

SPOS-M6-45-B M6 1 45 16  6 3.6 4 3 1.2  7.5

SPOS-M6-50-B M6 1 50 16  6 3.6 4 3 1.2  7.7

SPOS-M6-60-B M6 1 60 16  6 3.6 4 3 1.2  8

SPOS-M8-20-B M8 1.25 20 11  8 5 4 3 1.2 13

SPOS-M8-25-B M8 1.25 25 16  8 5 4 3 1.2 14

SPOS-M8-30-B M8 1.25 30 20  8 5 4 3 1.2 15

SPOS-M8-35-B M8 1.25 35 20  8 5 4 3 1.2 15.7

SPOS-M8-40-B M8 1.25 40 20  8 5 4 3 1.2 16.3

SPOS-M8-45-B M8 1.25 45 20  8 5 4 3 1.2 17

SPOS-M8-50-B M8 1.25 50 20  8 5 4 3 1.2 17.7

SPOS-M8-60-B M8 1.25 60 20  8 5 4 3 1.2 19

SPOS-M10-35-B M10 1.5 35 22 10 6 4 3 1.2 23

SPOS-M10-40-B M10 1.5 40 25 10 6 4 3 1.2 24

SPOS-M10-45-B M10 1.5 45 25 10 6 4 3 1.2 26.8

SPOS-M10-50-B M10 1.5 50 25 10 6 4 3 1.2 29.5

SPOS-M10-60-B M10 1.5 60 25 10 6 4 3 1.2 35

SPOS-M12-50-B M12 1.75 50 30 12 6.5 4 4 1.8 42

SPOS-M12-60-B M12 1.75 60 30 12 6.5 4 4 1.8 50.5

SPOS-M12-70-B M12 1.75 70 30 12 6.5 4 4 1.8 59

単位：mm

[ SPOS-A ] 穴タイプ

品番
M(並目)

L◀2  L1 D F d T 質量（g）
ねじの呼び◀1  ピッチ

SPOS-M3-10-A M3 0.5 10  5 3 3 1.5 1.2 0.6

SPOS-M3-15-A M3 0.5 15 10 3 3 1.5 1.2 0.9

SPOS-M4-15-A M4 0.7 15 10 4 3 2 1.2 1.5

SPOS-M4-20-A M4 0.7 20 10 4 3 2 1.2 2

SPOS-M4-25-A M4 0.7 25 10 4 3 2 1.2 2.5

SPOS-M5-20-A M5 0.8 20 10 5 5 2 1.2 3.5

SPOS-M5-25-A M5 0.8 25 10 5 5 2 1.2 4

SPOS-M5-30-A M5 0.8 30 10 5 5 2 1.2 4.5

SPOS-M6-25-A M6 1 25 16 6 5 2 1.2 6.8

SPOS-M6-30-A M6 1 30 16 6 5 2 1.2 7.4

SPOS-M6-40-A M6 1 40 16 6 5 2 1.2 8

単位：mm

 ● 材質・仕上げ
SPOS

本体 SUS303

RoHS

 ● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPOS-M6 - 30 - A
商品
記号

◀1  ◀2  ◀3  


